


Heizen und Kihlen von
Einzelraumen

Smart-Professional — das sind Monosplit-Klimasysteme im
On/Off-Betrieb zum Heizen und Kuhlen einzelner Rdume.
Die preisgunstige Serie beinhaltet Deckenkassetten-, Kanal-,
kombinierte Stand-/Deckenmodelle und Tower mit einer
Leistungsbandbreite von 5 bis 16 kW. Die Geréate sind

fir einen Kuhlbetrieb im Winter bis -15 °C konzipiert und
eignen sich daher fur einen gewerblichen Einsatz, z. B. fur
Anwendungen in Technikrdumen.

Das Kaltemittel R410A erlaubt aufgrund seiner hohen
Warmeaufnahme besonders kompakte Bauformen sowie lange
und schlanke Leitungssysteme — und garantiert hochste
Energieeffizienz.
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~Komfort fiir den Menschen —
Sicherheit fur die Technik
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Verlasslich, verfugbar, sicher:

Smart-Professional

Hale

Deckenkassettengerat

¢ Kuhlbetrieb bis zu einer
AuBentemperatur von -15 °C
(bei Verwendung des beiliegenden
Druckreglers)

e Optimale Luftverteilung
durch steuerbare Luftausblaslamellen

¢ Nachtregelung (Sleep-Funktion)
und Echtzeit-Timer

e Frischluftanschluss

¢ Infrarot-Fernbedienung
mit intelligentem Comfort-Timer

¢ Optional Kabel-Fernbedienung
(besonders geeignet fur
Technikraume) zur Steuerung von
bis zu 16 Innengeraten parallel
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Stand- und
Deckengerat

Formschon und flach
Unterdeckenmontage

oder Aufstellung als Truhe
Kahlbetrieb bis zu einer
AuBentemperatur von -15 °C

(bei Verwendung des beiliegenden
Druckreglers)

Optimale Luftverteilung

durch steuerbare Luftausblaslamellen
Nachtregelung (Sleep-Funktion)
und Echtzeit-Timer
Infrarot-Fernbedienung

mit intelligentem Comfort-Timer
Optional Kabel-Fernbedienung
(besonders geeignet fir
Technikrdume) zur Steuerung von
bis zu 16 Innengeraten parallel



LUFT-LUFT
WARMEPUMPE
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Kanalgerat Klima-Tower

* Versteckter Einbau in Kanalen fUI‘ gI’OBe Raume
und in Zwischendecken

* Kihlbetrieb bis zu einer * Khlbetrieb bis zu einer
AuBentemperatur von -15 °C AuBentemperatur von -15 °C
(bei Verwendung des beiliegenden (bei Verwendung des beiliegenden
Druckreglers) Druckreglers)

* Integrierter Luftfilter * Optimale Luftverteilung

e Hohe externe Pressung bis 200 Pa durch steuerbare Luftausblaslamellen

e Nachtregelung (Sleep-Funktion) * GroBe Luftwurfweite von bis zu 15 m
und Echtzeit-Timer (besonders geeignet fur Ladenflachen,

e Kabel-Fernbedienung Empfangshallen, Wintergarten)
(besonders geeignet fir ¢ Nachtregelung (Sleep-Funktion)
Technikrdume) zur Steuerung von und Echtzeit-Timer
bis zu 16 Innengeréten parallel e Ubersichtliches Display am Innengerat

¢ Infrarot-Fernbedienung mit
intelligentem Comfort-Timer
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