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Technische gegevens van de CyberAir 2 CWE
Type unit ASD 1300 CWE/CWU ASD 1600 CWE/CWU ASD 2000 CWE/CWU
Koelcapaciteit (totaal) kW 126,4 120,5 132,2 129,8 151,4 147,2 166,5 165,3 173,7 170,9 183,8 184,1
Koelcapaciteit (voelbaar) kW 97,9 120,5 104,5 129,8 118,9 147,2 133,2 165,3 137,4 170,9 147,8 184,1
Luchtdebiet m³/h 22.000 22.000 24.000 24.000 27.000 27.000 31.000 31.000 32.000 32.000 35.000 35.000
Temperatuur retourlucht °C 24 30 24 30 24 30 24 30 24 30 24 30
Vochtigheid retourlucht % rel. 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30 50 30
Medium intredetemperatuur °C 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10
Medium uittredetemperatuur °C 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15
Glycolpercentage % 0

Aantal ventilatoren (gegevens per unit) 2 3
Opgenomen vermogen CWE1 kW 4,0 4,0 5,2 5,2 4,1 4,1 6,0 6,0 6,2 6,2 8,1 8,1
Opgenomen vermogen CWU1, 2 kW 2,8 2,8 3,6 3,6 2,8 2,8 4,2 4,2 4,3 4,3 5,6 5,6

Breedte mm 2.150 2.550 2.900
Hoogte mm 2.495
Diepte mm 890

Bevochtigercapaciteit max. kg/h 15
Filterklasse F5
Naverwarming
Maximum aantal verwarmingsstappen 2 3
Verwarmingscapaciteit per stap kW 9 9
Maximale totale naverwarmingscapaciteit kW 18 27

Opmerkingen: Alle gegevens gelden bij 400 V/3 ph/50 Hz en 20 Pa ESD (externe statische druk)
1 Het elektrische opgenomen vermogen van de ventilatoren moet worden opgeteld bij de ruimtebelasting
2 Gemeten op een hoogte van de verhoogde vloer = 900 mm

mm

Precisie in een oogopslag

     Geoptimaliseerde CW-warmtewisselaar met ge-
ringe lucht- en waterzijde drukverliezen

     Langere standtijd en gereduceerde drukverliezen 
door een vergroot filteroppervlak

     2-weg ventiel

     EC-ventilatoren

     Waterzijdige aansluitingen naar keuze 
rechts of links

Warmtewisselaar met 
hydrofi ele lamellen

Optionele 
stoombevochtiger

EC-ventilator met optionele 
elektrische naverwarming

C7000 IOC met optionele 
analoge uitbreidingskaart
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IT Cooling Solutions

Wereldwijd bij u in de buurt.

… met vakkundige gesprekspartners bij onze STULZ dochtermaatschappijen 

en de exclusieve verkoop- en servicepartners wereldwijd. Onze vijf productie-

locaties bevinden zich in Europa, Noord-Amerika en Azië.

STULZ hoofdvestiging

 D STULZ GmbH
  Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
  Tel.: +49(40)55 85-0 . Fax: +49(40)55 85-352 . products@stulz.de

STULZ dochtermaatschappijen

  AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD 
  34 Bearing Road . Seven Hills NSW 21 47
  Tel.: +61(2)96 74 47 00 . Fax: +61(2)96 74 67 22 . sales@stulz.com.au

  CN  STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD. 
No. 999 Shen Fu Road, Min Hang District . Shanghai 201108 . P.R. China 
Tel.: +86(21) 54 83 02 70 . Fax: +86(21)54 83 02 71 . info@stulz.cn

  E STULZ ESPAÑA S.A.
  Avenida de los Castillos 1034 . 28918 Leganés (Madrid) 
  Tel.: +34(91)517 83 20 . Fax: +34(91)517 83 21 . info@stulz.es

  F STULZ FRANCE S. A. R. L.
  107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
  Tel.: +33(1)34 80 47 70 . Fax: +33(1)34 80 47 79 . info@stulz.fr

  GB STULZ U. K. LTD.
  First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN 
  Tel.: +44(1372)74 96 66 . Fax: +44(1372)73 94 44 . sales@stulz.co.uk

   I STULZ S.P.A.
  Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
  Tel.: +39(045)633 16 00 . Fax: +39(045)633 16 35 . info@stulz.it

  IN STULZ-CHSPL (INDIA) PVT. LTD.
  006, Jagruti Industrial Estate . Mogul Lane, Mahim . Mumbai - 400 016 
  Tel.: +91(22) 56 66 94 46 . Fax: +91(22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

  NL STULZ GROEP B. V.
  Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen
  Tel.: +31(20)54 51 111 . Fax: +31(20)64 58 764 . stulz@stulz.nl

  NZ STULZ NEW ZEALAND LTD.
  Office 71, 300 Richmond Rd. . Grey Lynn . Auckland 
  Tel.: +64(9)360 32 32 . Fax: +64(9)360 21 80 . sales@stulz.co.nz

  PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
  Budynek Mistral . Al. Jerozolimskie 162 . 02 – 342 Warszawa 
  Tel.: +48(22)883 30 80 . Fax: +48(22)824 26 78 . info@stulz.pl

  USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS), INC.
  1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704 
  Tel.: +1(301)620 20 33 . Fax: +1(301)662 54 87 . info@stulz-ats.com

   ZA STULZ SOUTH AFRICA PTY. LTD.
  P.O.Box 15687 . Lambton 1414 . Gauteng
  Tel.: +27(11)873 68 06 . Fax: +27(11)873 31 36 . aftersales@stulz.co.za

www.stulz.com
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